
安规电容 

 

2.2nF ±20% 400V   

 

 

标称容量：2.2nF 

容量允许偏差：±20% 

额定电压：400V 

 

 

 

尺寸大小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:8.0±0.5mm   F:10.0±0.5mm   d: 0.60±0.06mm     L:26±0.5mm   T: <=4mm  
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