
直插瓷片电容 

 

22pF (220) ±10% 50V 

 

 

标称容量：22pF 

容量允许偏差：±10% 

额定电压：50V 

 

 

 

尺寸大小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:3.0±0.5mm   F:2.54±0.5mm   d: 0.40±0.06mm     L:15±0.5mm   T: <=3mm  
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