
承 认 书
Specification for approval

客户名称:
CUSTOMER NAME:
经办者: 职称:
DIRECTOR: TITLE:
客户料号:
CUSTOMER PART NO.:
品名: 版本:
PART NUMBER: KT-0603W REVISION: 新

发件日期: 回文日期:
ISSUE DATE: 2013/05-07 RETURN DATE: / /

一、 谨致执事者：兹提供敝公司产品之有关详细规格及图面数据，

敬请给予办理测试认定手续。

同时敬请送返一份附有贵公司签认之测试认定后之样品认定书。

We are please in sending you herewith our specification and drawings for your approval.
Please return to us one copy “For Approval” with your approved signatures.

二、附件:
ACCESSORY：□样品 □出货检验记录表 □封装尺寸图 □电气特性曲线

□内部线路图 □焊性建议 □PAD 建议 □包装方式

三、客户意见栏 CUSTOMER’S PROPOSAL

□ AGREE 同意 (请于认可栏中签名)
□ DISAGREE 不同意

REASON 原因:

客户认可签章:
CUSTOMER SIGNATURE:



KT-0603W-SA

1、特性：

1.1 封装尺寸：1.6*0.8*0.6mm
1.2 发光颜色：白色

1.3 发光类型：单色型

1.4 焊接方式：回流焊

1.5 符合 RoHS 标准

2、成品外观尺寸
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KT-0603W -SA
3、最大绝对标称值（环境温度=25℃）

参数 缩写 标称值 单位

顺向电流 IF 20 mA

顺向峰值电流 *1 IFP 100 mA

反向电压 VR 5 V

焊接温度 Tsol
回流焊：250 °C，8sec.

手工焊：300 °C，3sec.

使用温度 Topr -40°C~+85

储存温度 Tstg -40°C~+85

4、光电特性参数（环境温度=25°C）：

参数 缩写 最小值 典型值 最大值 单位 条件

顺向电压 Vf 2.7 3.0 V

IF=20mA亮度 Iv 450 - 550 mcd

发光角度 2Ө1/2 - 120 - deg

反向电流 IR - - 2 µA VR=5V

色区与 XY坐标

LB1 0.2605 0.2978 0.26455 0.2953 0.269264 0.304836 0.265214 0.307343

LB2 0.26455 0.2953 0.2686 0.2928 0.273314 0.302329 0.269264 0.304836

LB3 0.265214 0.307343 0.269264 0.304836 0.273979 0.314371 0.269929 0.316886

LB4 0.269264 0.304836 0.273314 0.302329 0.278029 0.311857 0.273979 0.314371

LB5 0.269929 0.316886 0.273979 0.314371 0.278693 0.323907 0.274643 0.326429

LB6 0.273979 0.314371 0.278029 0.311857 0.282743 0.321386 0.278693 0.323907

LB7 0.274643 0.326429 0.278693 0.323907 0.283407 0.333443 0.279357 0.335971

LB8 0.278693 0.323907 0.282743 0.321386 0.287457 0.330914 0.283407 0.333443

LB9 0.279357 0.335971 0.283407 0.333443 0.288121 0.342979 0.284071 0.345514

LB10 0.283407 0.333443 0.287457 0.330914 0.292171 0.340443 0.288121 0.342979
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KT-0603W -SA
5、光电参数曲线：
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KT-0603W-SA

包装数量：4000 pcs/卷

6、包装方式：（单位：mm）
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KT-0603W -SA
7、可靠度实验项目及条件：
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KT-0603W -SA
8、使用注意事项：

8.1焊接

8.2清洗

8.3灌封
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KT-0603W-SA
8.4保存

8.5静电

8.6测试

8.7其他
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