


PROKIT’S INDUSTRIES CO., LTD.

臺灣品牌 世界工藝
          寶工創立于1991年，產品涵蓋手動
工具、電動工具、焊接工具、測試儀錶等，擴

及20大類4000多項產品。

創新

品質

服務
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撥動開關功能器件壽命試驗

按鍵器件功能壽命試驗

接頭/插孔 器件插拔壽命試驗

轉盤/旋鈕切換疲勞試驗 

線路結合強度/疲勞試驗

刃口剪切壽命試驗

產品可靠度與壽命測試

交流電可靠度與加速老化壽命試驗

耐電壓試驗

通/斷電循環壽命試驗

高壓絕緣阻抗試驗

電信訊號分析試驗

系統壽命試驗

機構/運輸試驗機械性試驗

扭力與壽命試驗 

剪切力試驗

壓著力試驗

拉伸力試驗

材料硬度試驗

產品振動試驗

產品顛簸試驗 

包裝落下試驗 

包材破裂強度試驗

交流電氣耐受與
加速老化壽命測試

線路結合強度/疲勞測試 轉盤/旋鈕切換疲勞測試 元器件壽命測試機 模擬運輸振動試驗機

品質驗證系統

品質是           品牌的根基，自成立初始，對品質的始終堅

持。寶工是一家具有ISO-9001:2008品質認證的專業工具自有品
牌製造商，我們的使命是提供符合國際品質標準與嚴格生產規範

的高品質產品，確保客戶權益；SOP電子化產線控管系統與標準
化作業規範，讓寶工品質深獲客戶認同，亦帶領           步

向世界專業工具之知名領導品牌之一。

品質認證在寶工不是例行公事，而是我們信念的堅持與貫徹。寶

工自2006年開始，除了產線SOP電腦化管理系統化外，更特別
成立專屬的品質驗證中心，全程進行嚴格的環境模擬測試，為品

質把關。

品質與保證



3

創新 品質 服務
產品的創新是           重要的使命與政策，無論是在研發或技術開發上。         目前擁有台灣、中國以

及美國的多項產品專利，且不斷的持續發展，同時，         多種電動類的產品也獲得了多項的品質認證，

如CE、GS、TUV等
此外，寶工更以成為綠色企業為標桿，牢記對全球環境保護的責任，2006年起積極推行RoHS綠色環保標準，
致力推動符合環境保護的各項政策；全面減少鉛(Pb)、汞 (Hg)、鎘 (Cd)、六價鉻(Cr6+)、多溴聯苯(PBB)
和多溴二苯醚(PBDE)六種有害物質的使用，在新產品的開發上，我們優先考慮使用可回收不污染環境的材質
與簡化的包裝設計，期許未來能以更優質的產品與服務，為地球盡一份心力，讓我們的下一代有更美好的生存

環境。

X射線螢光光譜儀(XRF) 
RoHS
VDE 10000V絕緣高壓測試 
VDE絕緣低溫撞擊與高溫燃燒測試
CE,UL,GS,VDE,CSA,ETL,EMC,IP54,ESD,PDA

安規試驗

溫濕度環境模擬試驗

鹽水噴霧試驗

雨淋(防水)試驗 

粉塵試驗 

老化試驗 

防靜電ESD試驗 

拉伸强度測試 X光材質分析儀與
RoHS無鉛測試

儀錶校正測試儀 扭力測試機 溫溼度環境模擬測試系統

環境模擬試驗
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注意事項:本型錄中的產品規格及資訊,本公司為提供更好的品質,寶工保留變更產品規格的權利

          型號 PT-1136G

本體

馬達轉數 200 rpm
最大扭力 2.5 Nm(25.5 kgf-cm/ 22.13 lbf-in)
夾頭規格 六角帶磁(6.35mm)
特殊功能 正／反轉功能，三段不同角度調整

總長度(直立) 270mm (10-13/16")
總長度(彎曲) 210×140mm (7-23/32")

電池

電池形式 鎳鎘電池 (型號:5PT-1136-BAT)
電壓 3.6V
容量 800mAh
充電時間 5-7 小時
空載運轉時間 30-35 分鐘

充電器

輸入電壓 230V AC 50Hz
輸出電壓 Liner 6V  DC 300mAh
插頭型式 G 

配件

‧ 充電器

‧ 2支帶磁延長桿
‧ 25mm 起子頭:  3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 
       #1, #2, #3,   T10, T15, T20

包裝方式 雙泡殼

內盒數量 10pcs
最低現貨量 50pcs

型號 PT-1362U

無負載轉速 350 rpm
輸出最大扭力 3 Nm (31 kgf-cm/26.9 lbf-in)
其他功能 LED工作照明燈
無負載運轉時間 30分鐘

電池型式 鋰電池 (大容量 3.6V 1100mAh)

充電時間 1.5~2 小時 (5V/2A)
總長 140(L)x110(H) mm

配件

5支 50mm起子頭 :
6.0  #1, #2  3.0, 4.0

Micro USB 充電線

包裝方式 雙泡殼

內盒數量 10pcs

最低現貨量 10pcs

LED 燈

操作影片


