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. Einzelleiterdichtung fuer Standard-Power-Timer,
O j AMP MCP6.3/4.6K und 5.8mm Flachstecker
— o SEALING FOR STANDARD-POWER-TIMER, AMP MCP6.3/4.6K
ﬁk AND 5.8mm TAB
A Geeignef fuer Isolations @ 2.0 - 2.7mm
! (FLK-Leitung 0.5mm2 - 1.0mm 2, FLR-LEITUNG 1.5mm 2)
| DEDICATED FOR INSULATION DIA 2.0 - 2.7mm
| (FLK-CABLE WIRE SIZE 0.5 mm2 - 1.0mm?2,
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k.3 wahlweise unterbrochen | FLR-CABLE WIRE SIZE 1.5mm < )
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