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图纸 1 (共1)

按此解释行为公差:

尺寸使用毫米
公差: 0.01
分数
角度: 机器      折弯 
双位小数    

该工程图中的信息是深圳立美特科技有限公司

的独有资产。如未经深圳立美特科技有限公司

的许可，进行任何部分或全部复制应完全禁止。

NF-M635TG

【M6螺母（对边宽10 t=2.2）和垫片】12.500 7.400


