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Sperrflache fiir Leiterbahnen
gultig bei Verwendung von
Gegenstecker Federleiste 90°
in SKV Ausfiihrung

Restricted area for conductors
valid for use by mating

female connector 90°

in IDC version

~__Kontaktbezeichnung

conlact marking

Kontaktbezeichnung bei Pin 1
contact marking at pin 1
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Anforderungsstufe 1
Performance Level |

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 pm
Terminal Area 4-6 um tin plating

Koplanaritat der Anschliisse <0,1 mm
Coplanarity Area of Termination < 0.1 mm

3.6

0,75 -0,05

2,98

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 1000 Stiick

packaging unit: 1000 pcs

Abspulrichtung - Reel off Direction
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1) giiltig bei Verwendung von Gegenstecker Federleiste 90° in SMD Ausfiihrung
valid for use by mating female connector 90 °in SMD version

Information: Tolerances j @ Scale 5:1
All Dimensions
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