
BxxxxS-1W定电压输入系列尼博星
®

1W DC/DC模块电源 产品性能 

★  国际标准引脚方式

★  高效率，高功率密度，低纹波噪声

★  小型SIP封装

★  隔离耐压1500VDC

★  工业级产品设计，小体积

★  三年质量保证

BxxS-1W系列-----是尼博星为客户提供的专门针对板上电源要求产生一组输入输出隔离的应用场合。该产品广泛应用于纯数字电路

场合，一般低频模拟电路场合，继电器驱动电路，数据交换电路场合等等。要求输入电源的电压比较稳定，输入输出之间要求隔离，

对电源输出电压精度要求不高。

★  工作温度范围：-40~+85℃

封装尺寸图示

产品选型
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其他尺寸公差: ±0.5[±0.020]

尺寸单位: mm[inch]

管脚尺寸: 0.3x0.5mm

注:

PIN 管脚定义
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产品性能曲线
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温度曲线图
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1  典型应用电路图示 注  

注释(图一)

图[1]典型应用电路
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a.产品输入或输出端的外接电容建议使

b.产品不支持输出并联升功率或热插拔

用陶瓷电容或者电解电容，不建议使

用钽电容，否则存在一定失效风险。

使用

输入电压

C0

输出电压

C1

5V

4.7μF

12V 15V 24V

5V 12V 15V 24V

2.2μF 2.2μF 1μF

10μF 4.7μF 2.2μF 1μF

LDM 6.8μH

3.3V

4.7μF

3.3V

10μF

参考方案

!
1.任何一款电源产品不得超过额定输出功率，且不得超出额定输入电压范围; 

2.若电源产品为多路输出，输出各路必须按比率同时加载; 

3.无短路保护功能的电源产品严禁出现输出端短路情况;

4.若电源产品实物管脚定义与产品选型手册不一致，应以实物管脚定义为准; 

5.切勿随意改造我司电源产品，由此所造成的一切后果我司概不负责;

6.更多产品信息详情请登录我司官方网站（ ）。 www.gzny-boxing.com

安全注意事项及声明
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Load

     DC/DC 

CONVERTER

BxxxxS-1W定电压输入系列尼博星
®


