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NOTES:

1.额定值 RATING：16A 125/250VAC 40T125（UL,C-UL；ENEC17；N；CQC）

                 26(6)A 125/250VAC  40T125（UL,C-UL；ENEC17；N；CQC）
                 1 6A 42VDC 40T125（UL,C-UL；ENEC17；N；CQC）

2.功能 FUNCTIONAL：见电路图 SEE CIRCUIT DESCRIPTION

3.接触电阻 CONTACT RESISTANCE：<50mΩ

4.绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE ：>100MΩ(500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)

5.耐电压 DIELECTRIC STRENGTH：>1500VAC 0.5mA 1 MINUTE

CIRCUIT DESCRIPTION 
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