
探针（NCV感应头）

手电筒

信号指示灯

LCD显示屏

电源开关机

灵敏度切换/手电筒按键
（带灵敏度指示灯）

电池盖

1.开机/关机
按下电源键，并保持大于1秒开机，蜂鸣嘀一声，显示
屏点亮，进入测试状态；在开机状态下按下电源开关键
关机。
2.高低灵敏度切换
开机默认低灵敏度测试状态。
按灵敏度切换/手电筒键(小于1秒)可以在高、低灵敏切
换；灵敏度指示灯点亮时，是高灵敏度测试状态。熄灭
时是低灵敏度测试状态。

注：高灵敏度范围：12~1000V
   低灵敏度范围：48~1000V
3.手电筒
按下灵敏度切换/手电筒键，并保持大于2秒，手电筒打
开；在手电筒打开状态下，再按下灵敏度切换/手电筒
键，并保持大于2秒，则关闭手电筒。
无感应信号及无任何操作3分钟后会自动关闭。
4.交流电压探测
将测电笔的探针放在靠近交流电压源时信号指示灯会点
亮，显示屏的模拟条会随着感应到的电压信号强度变高
或变低，蜂鸣的嘀嘀提示音也会随着信号强度变快或变
慢。同时，感应到足够强的信号时，背光也会由绿色变
成红色，让用户更直观。
一般情况下，背光亮红色时，电笔探测的是火线；亮绿
色时电笔探测的是零线或地线。
注1：由于插座的结构不同，当不能通过背光颜色变化
来区分零火线时，一般可根据电笔探测到信号强弱来区
分。
注2：当要分辨零火线时，如果零火线靠很近时，尽可
能将两根线分开来检测；如实在不可分开，可根据探测
到信号强弱来区分，信号强的一根是火线，信号弱的一
根零线
5.自动关机
在约3分钟无感应信号或无任何操作后，测电笔会自动
关机，以延长电池寿命。
6.欠压提示
当电池电压不足时，显示屏会显示"      "符；当电池电
压降到约2.3伏以下时，测电笔会自动关机。当出现欠压
提示时，请及时更换电池
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（带灵敏度指示灯）


