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Notes: S A A A
A Material: Housing: aluminium diecasting alloy 1 Deckel HIP-K/EMV-K Aluminium/ALU | Aluminium oxid | black/schwarz 6 | neufral
Seals: Neoprene 1[1 |1 |Dichtung Bgé Neoprene - black/schwarz 5
A Surface: - aluminiumoxid + Varnisch black 4|2 |2 |Scheibe V2A blank - L | Bé&,4&
- grey 1|2 |2 |Befestigungsschraube V2A blank - 3 | Mex30
A Varnish on the inside not necessarily 1 Deckel HIP-K/EMV-K Aluminium/ALU Aluminium oxid | black/schwarz 2 |-
1 | Deckel HIP/EMV Aluminium/ALU - grey/grau 1 |-
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Dichtung: Neoprene i g x DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS
12|83 e “ALLGEMEINTOLERANZEN i -
A Oberfléche: - Aluminiumoxid + Lackierung schwarz 3 § alE mm nisoeols’T T " ISRODUCTSPEC Cover HIP/EMV
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