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GSCH1S04 
智能电池充电座 

P/N: 15010001 
特征 

 DC 和 USB-C 输入 

 支持 PD 快充协议 

 独立的 LED 充电状态指示 

 同时对 4 个电池充电 

 科学的充电曲线管理，高效且保证电池寿命 

 实时监测电池温度，确保充电安全 

 适配 GSB1S38 电池 

 

 

应用 

适用于 GSB1S38 电池组充电。 

概述 

输入接口 2.5φx5.5φDC/USB-C 

输出接口 3PIN 金属弹片 

工作温度 -30°C~70°C   

建议充电温度 0°C~45°C    

电性能 

输入电压 5~12VDC 

输入功率 ＞18W 

输出电压 0~4.2V 

输出电流 0~1.6A 

最大充电功率 6.7W（单通道） 

充电效率 ＞85% 

认证 CE/FCC 

尺寸规格 

长 79.0mm ± 0.3mm 

宽 79.0mm ± 0.3mm 

厚 30.0mm ± 0.3mm 

重量 ＜200g 

LED 指示 

上电指示 中央白灯常亮 

正常充电 对应通道红灯常亮 

电池充满 对应通道绿灯常亮 

充电故障 对应通道红灯闪烁 

 


