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GSP19V029W35135 
AC/DC 电源适配器 

19V/1.5A/28.5W 

 
 

输入输出参数 

输入电压 90 ~ 264VAC 

输入频率范围 47 ~ 63Hz 

输出额定电压 19V DC 

输出额定电流 1.5A 

最大输出功率  28.5W 

转换效率 ＞86% 

安全与可靠性 

安全规范 UL62368, GB4943.1-2011 

电磁兼容  
EN55032, EN55024, EN55035 

GB17625.1-2012 

尺寸规格  

长  71.4mm ± 0.3mm 

宽  44.4mm ± 0.3mm 

厚  31.5mm ± 0.3mm 

重量  140g ± 10g 

接口 

AC 输入 
两脚插头，可选配中规、美规（日规）、英规、

欧规（韩规）、澳规 

DC 输出 1.35φx3.5φDC 9mm 

DC 输出引线长度 1200±50mm 

 


