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GSP19V120W55250 
AC/DC 电源适配器 

19.5V/6.15A/120W 

 
 

输入输出参数 

输入电压 90 ~ 264VAC 

输入频率范围 47 ~ 63Hz 

输出额定电压 19.5V DC 

输出额定电流 6.15A 

最大输出功率  120W 

转换效率 ＞85% 

安全与可靠性 

安全规范 
UL / CSA / CCC / BSM / PCBC / CE / FIMKO / 

DEMIKO / NEMIKO / SIMKO / TUV 

电磁兼容  

IEC 61000-4.3 Radiated Immunity (RS), CISPR32 

CLASS-B 

IEC 61000-4.6 Conducted Immunity (CS), CISPR32 

CLASS-B 

EN55032 Class B 

EN610003-3 

尺寸规格  

长  136mm ± 1mm 

宽  68mm ± 1mm 

厚  25mm ± 1mm 

重量  365g ± 10g 

接口 

AC 输入 梅花型三芯 

AC 输入引线长度 - 

DC 输出 2.5φx5.5φDC  

DC 输出引线长度 1800±50mm 

 


