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第一章 安全规则 
 说明书内容若有改变，恕不另行通知。 

 说明书若有不详尽之处，请直接与扬子仪器联系。 
 
1．1 一般规定 

使用测试仪以前，请认真阅读说明书，了解操作步骤和相关的安全标志，以保证安全。 
 

危险标志，表示有高压输出，请不要接触。 
 

机箱接地符号。 
 

警告应注意所执行的操作、应用或条件均具有很高的危险性，可能导致人员受伤或死亡。 
 
测试仪所产生的电压电流足以造成人员伤害，为了防止意外伤害或死亡的发生，在移动和使用测试仪时，请

务必先观察清楚，然后再进行操作。 
 
1．2 维护保养 
1．2．1 使用者的维护 

为了防止触电，非专业人员不要打开测试仪的盖子。测试仪内部所有的零件，不得私自更换。如果测试仪有

异常情况发生，请寻求本公司或指定经销商帮助。 
1．2．2 定期维护 

测试仪、电源线、测试线和相关附件等每年至少要仔细检验和校验一次，以保证操作员的安全和测试仪的精

确性。 
1．2．3 使用者的修改 

使用者不得自行更改测试仪的线路或零件，否则本公司的保证失效，并对由此产生的后果不负任何责任。 
1．3 测试环境 
1．3．1 工作位置 

操作测试仪时必须保证测试仪放置于一般人员不能随意接触的地方。如果因为生产线的安排而无法做到时，

必须将测试地区与其它设施隔离并特别标明“高压测试工作区”。如果高压测试区与其它工作区非常接近时，必

须特别注意安全。在高压测试时，必须标明“危险！高压测试中，非工作人员请勿靠近。” 
1．3．2 输入电源 

测试仪使用 220V/50Hz 的单相电源，在开启电源开关前，请确保电源电压是否符合要求。测试区电源必须

有单独的开关，安装于测试区的入口处，确保所有人都能识别。一旦有紧急情况发生时，可以立即关闭电源。 
 
             为防止测试仪故障，请在规定的电压范围内使用。 

 
1．3．3 工作场所 

尽可能使用非导电材料的工作台。操作人员和待测物之间不得使用任何金属。操作人员的位置不得有跨越待

测物去操作和调整测试仪的现象。如待测物体积较小，尽可能将待测物放置于非导电的箱体内。 
测试场所必须随时保持整齐、干净，不得杂乱无章。不使用的测试仪和测试线请放在固定位置，一定要让所

有人员都能立即分出被测物、待测物和已测物。 
测试区及周围空气中不能含有可燃性气体，也不能在易燃物品旁使用测试仪。 

1．4 操作人员 
1．4．1 人员资格 

测试仪所输出的电压和电流在错误操作触电时，足以造成人员伤害或致命，必须由培训合格的人员使用和操

作。 

警  告 

警  告 
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1．4．2 安全守则 
操作人员必须随时给予教育和培训，使其了解各种操作规则的重要性，并依安全规则操作测试仪，为预防触

电事故的发生，在使用测试仪前，请先戴上绝缘手套。 
1．4．3 衣着规定 

操作人员不可穿有金属装饰的衣服或配戴金属的手饰和手表等，这些金属饰物很容易造成意外的触电。触电

时，后果也会更加严重。 
1．4．4 医学规定 

测试仪绝对不能让有心脏病或配戴心律调整器的人员操作。 
1．5 安全规定 
1．5．1 安全接地 

测试仪必须有良好的接地，测试前务必将地线接好，以保证操作人员的安全。如果电源插头上的地线连接不

可靠，在测试仪的后面板上额外提供一个保护接地端可供连接到安全地上。 
 
                不正确的接地或者不接地可能会有电击事故的发生。 
1．5．2 更换保险丝 

请先关闭输入电源开关，断开电源插头后才能更换保险丝，并且应更换标准规格的保险丝（8A /250VAC）。 
 
                为避免触电请务必在断开电源线后再更换保险丝。 
 
1．5．3 测试规定 

在连接测试线时一定要先将测试仪上的被测端接到待测物上，并确保连接可靠。只有在做测试之前，才能将

高压测试线插入高压输出端。 
在拿取高压测试线时必须握在绝缘的部位，绝对不能握在导电体上。操作人员必须确定能够完全独立操作，

不能由其他人控制开关和遥控开关，遥控开关不用时应放置固定位置，不可随意放置。 
        绝对不能在带电的电路板上或设备上使用测试仪！ 

在测试过程中不能碰测试物或与测试物连接的物件！ 
 
1．5．4 测试异常规定 
 在某些特定条件下，测试仪在测试过程中会出现不响应复位键、测试时间值不动、显示黑屏等现象，这是非

常危险的。当出现这些情况请务必关闭电源开关并断开电源插头，不要再使用，请立即与本公司联系。 
 
                 测试异常时应立即关闭电源开关并拔掉电源插头！ 
 
1．5．5 安全要点 
·非合格的操作人员和不相关的人员应远离高压测试区。 
·在高压测试区必须随时保持安全和有秩序的状态。 
·在高压测试进行中绝对不碰触测试物或任何与被测物有连接的物件。 
·万一发生任何问题，请立即关闭高压输出和输入电源。 
 

  警  告 

警  告 

  警  告 

 警  告 
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第二章 技术指标 
2．1 产品概述 

YD2665D 型耐压测试仪是用于测试电子产品安全参数的专用设备，可用于家用电器、电子仪器、电子元器

件、电线电缆等电器产品的耐压检测。 
测试仪输出功率大，不低于 1200VA；并具有不合格判别、声光报警、测试时间自动控制等功能；仪器操作

简单、过流切断速度快速灵敏。 
 
2．2 技术指标 

标称容量 1200VA 

交流电压 
范围：0～2.5kV/5kV 

精度：±(3%+3 个字) 

交流电流 
范围：2～200mA 

精度：±(5%+3 个字) 

测试时间 范围：1～99s 

显示方式 数字显示 

输入电源 单相 220VAC±10%，50Hz±5% 

工作环境 

环境温度：0～40℃ 

相对湿度：≤75％ 

大气压力：101.25kPa 

外形尺寸 440×350×220 mm(长 x宽 x 高) 
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第三章  面板说明 
3．1 前面板结构 
3．1．1  前面板示意图 
                      1     2         3              4             5     6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     13     12         11     10    9         8          7 

 
3．1．2 前面板说明 
1. 高压指示灯 

当按下启动键仪器开始输出电压时，指示灯会点亮，表示“有高电压输出，危险”。 

2．报警指示灯 

当被测试件中的电流超过预置电流值时，仪器测试电压被切断，同时报警，该指示灯亮，并附有报警声。 

交流高电压输出端子，能承受 10KV以内的高电压。按下启动键后此端子输出 AC（交流）高压，作为被测试件的

高压测试端。 

3.电压显示窗口显示输出电压值。 

4.电流显示窗口显示被测试件中的漏电流值。 

5.时间显示窗口显示测试的时间，按 1 秒递减。 

6.启动按钮按一下该按钮，有高电压输出，高压指示灯亮。 

7.复位按钮按一下该按钮，输出电压被切断，高压指示灯灭。 

8.调压器旋钮在测试时，旋转此旋钮即可改变高压端输出电压值的大小，顺时针旋转输出电压增大，逆时针旋转

输出电压减小。 

9.时控选择开关，可以选择时控打开关闭。有灯指示。 

10.时控拔盘选择测试时间值从 1 秒至 99 秒，步进为 1 秒；设置 00 为时控关闭。上边的指示灯显示时控的打开

与闭合。 

11. 漏电流拔盘选择被测物可以通过的最大漏电流。三位拔盘分别是百位、十位和个位，范围：2~199mA，预置

电流步进为 1mA。 

12.电压量程选择选择输出电压的量程范围，分 2.5KV和 5KV二档。 

13.电源开关 仪器的电源开关，接通电源后，开关内指示灯亮。 

3．2 后面板结构 
3．2．1 后面板示意图 
3．2．1 后面板说明 
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                                            ④            ⑥ 
 
 
 
                     ①         ②          ③             ⑤ 
 
 
1. 电源插座 

带保险丝的电源插座，为测试仪提供工作电源，保险丝为 8A/250V。 
2. 接地端 

测试仪的安全接地端子，请务必接妥接地线以确保操作人员安全。 
3. 被测端（COM） 

仪器上的低压测试端。 
4. 高压 AC输出孔 

该插孔输出交流测试电压 

5. 远控接口 

通过远控接口来控制仪器的启动/复位操作。 

6. 铭牌 
显示出厂日期、仪器编号和公司名称。 
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第四章  操作说明 
由于仪器输出高压，所以必须绝对注意安全。请注意下列安全事项 

和严格按操作步骤进行操作。 
4．1 安全事项 

1．在电源线插头接到市电以前，请先关闭输入“电源开关”，检查保险的规格是否正确。 
2．将安全接地线接到测试仪后面板上的“接地端”，接地线线径不应小于 0.75mm 的多股线，严禁将地线通过自

来水管等接地性能不良的导电物接地。 
3．先不要将高压测试线接到测试仪的高压输出端。 
4．操作者应带适当的绝缘手套并站在适当的绝缘垫上。 

5. 被测件应放置在适当的绝缘垫上。 

6. 接通电源开关前，必须将调压器旋钮以逆时针方向旋转至头。 

7. 当不使用该仪器时，应将调压旋钮逆时针调至头，并关掉电源，以防止非专业操作人员操作该仪器。 

8. 当需要改变测试电压范围时，仪器必须在复位状态，同时将调压旋钮逆时针调至头。 

9．当仪器在测试状态或高压末释放尽以前决不允许触及被测试物、测试线和高压输出孔。 

4．2 参数设置 
1．设置“电压量程”，按被测产品的要求设置合适的电压量程。 

2．设置“漏电流”，按被测试产品的要求设置切断电流值。 

3．如要时间控制，根据测试要求设定所需要的测试时间。无需时控，将其设定为 00。 

4．3 操作步骤 
1．连接测试线 

确定测试仪无高压输出，且高压指示灯不亮，先把低端回路线连接到被测端（COM），另一端连接到待测物上；

再将高压测试线的插头插入测试仪的高压输出孔，最后将高压测试线的测试头连接于待测物上。检查所有的测试

线连接是否正确。 

2．开始测试 

按一下“启动”按钮，面板上红色的高压指示灯亮。计时器开始计时，测试仪开始测试并输出高压，显示屏

显示输出电压值、漏电流值、定时值。顺时针调节调压旋钮，输出电压逐渐升高，直至调节到你所需要的电压值

为止。 

3．中止测试 

按一下“复位”按钮，测试电压被切断，高压指示灯熄灭。 

4．测试合格 

当时间控制开启时，当测试时间结束时（测试时间设定值不为零），测试仪会自动关闭输出，表示被测件测

试合格。 

5．测试失败 

如果由于待测物的漏电流超标，测试仪会立即停止测试同时发出报警声，表示被测件测试不合格。 

6．远控测试 
如果要使用外部的远控装置操作测试仪，将远控装置接入仪器的远控接口。远控装置上的启动和复位开关的

功能与测试仪面板上的“启动”“复位”键的功能完全相同。由于测试仪与远控装置的启动和复位开关可以同时

操作，所以远控装置必须由操作人员妥善保管，非操作人员不得使用该远控装置，以免发生意外。 
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第五章 远控接口 
5．1 接口示意图 

 
5．2 接口说明 

序号 名称 功能 

1 RESET 复位，1,2 脚接通有效 

2 VSS 电源地 

3 VCC +10V 电源 

4 VSS 电源地 

5 START 启动，4,5 脚接通有效 
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第六章 保修和附件 
6．1 保修 

本公司保证所生产制造的产品均经过严格的品质确认，产品质量保证期为壹年，在此期间出现的产品制造缺

陷或故障，均免费给予修复。 
对用户自行修改电路、功能或超过质量保证期的产品，视实际情况酌收维修费用。 

 
6．2 附件 

测试仪出厂时应配置如下物件： 
1. 电源线     x 1 根 

2. 回路线     x 1 根 

3. 高压棒     x 1 根 

4. 保修卡     x 1 份 

5. 合格证     x 1 张 

6. 测试报告     x 1 份 

 

用户收到仪器后，应开箱检查核对上述内容，若发生短缺，请和本公司或经销商联系。 

 

 

 

 

 

使用说明书说明： 
本公司保留改变使用说明书规格的权利，并不另行通知。 
随着测试仪的改进、软硬件的升级，使用说明书也会不断的更新和完善，请注意测试仪和说明书的版本。若

说明书有不详尽之处，请直接与本公司联系。 
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