
技术参数:

1.额定电流:1A AC/DC.

2.额定电压:200V AC/DC.

3.工作温度:-20℃ to 85℃.

4.接触电阻:30mΩMax.

5.绝缘电阻:500MΩMin.

6.耐电压:500V AC/minute.

7.符合ROSH要求.
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