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XFCN兴飞连接器XF7092

2468-24#正标蓝白排一端SCN一端XHB3P同向

总长118mm

物料明细表  Material list

序号
 NO.

 部件
PARTS

线材 端子（部件） 胶壳

Cable, Terminal (Part) Housing
  数量
Quantity

1
2

 线材
 胶壳

 UL2468 24AWG 蓝白排线 3P
 XHB2.5-3P 带扣 不带防呆点

1PCS
1PCS

技术要求 ：
1.1.端子铆接牢固，无松动，脱落等现象；

1.2.线材印字清晰，无破损划伤；

2.外观要求按品质管理部检验标准执行

3.包装要求按包装作业指引或客户指定包装要求

P1 P2

 端子 XH2.5-TE 3PCS3

端子面朝上 端子面朝上

1
2
3

3
2
1

4  胶壳  SCN2.5-3P 1PCS
 端子 SCN2.5-TE 3PCS5

118+3/-0

2 3 XHB2.5-3P

2 UL2468 24#蓝白排

4 5 SCN2.5-3P

/


