
1.材质:黄铜，厚度:2.0mm士0.02mm;

2.表面处理:镀镍;

3.在常温常湿环境下保质期为90天

4.未注公差:士0.1mm;

5.盐雾试验:24小时;

6.符合RoHS、REACH环保要求;

7.包装方式:散装(BN) 编带(BNR)
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