verboten, sowle nicht ausdrlcklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte fir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Veitergabe sowie Vervielfiltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind

Die deutsche Verslon dieser Zelchnung dient nur zur Erleichterung der
Handhabung, Bei Abweichungen von dem englischen Original gitt das

englische Driginal
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