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5000PCS/R

5000PCS/R

Specifications(规格)：
1.Impedance(特性阻抗）：50Ω；
2.Frequency（工作频率）：DC~6GHz;
3.VSWR (电压驻波比）：1.50 @3GHz；
                 1.60 @6GHz;
4.Insulation resistance(绝缘阻抗）：≥100MΩ；
5.Dielectric withstand voltage（介质耐电压）：800V AC；

6.Mating cycles（耐久性）：≥25；
7.Engagement force(啮合力）：≤25N；
8.Retention force latch(保持力）：≥110N；
9.Temperature range(使用温度)：-40℃~+105℃;
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