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版本 变更 内 容 工程确认 日 期

AA

0.3±0.05

BB

CC

1.5±0.05

DD

· Surface Treatment: Tin

· Solder Cream Thickness: 150 μm

· Packaging: Tape and Reel Package

· Operating Temperature:-55℃to+150 ℃

· Storage Conditions:0 C to +40C;up to 75% RH

· Lead-Free: Yes

· RoHS/REACH Comp iant: Yes
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1/1 单位(UNIT):MM页码 (SHEET)

博众新材品牌(Brand) A1版本 (REV) 比例(SCALE)-DGBZ NEW MAT

重2021.06.18东莞市博众新能源材料技术有限公司 日期 (DATE)
工厂 (Factory)

Dong uan Bozhong Mew Energy Te h Ca., Ltd 未 注 公 差LUO设计 (DESIGN) ruRAXc E wscri

品名 (Item No M2x4x0.3+1.5铜镀锡) ±020 X ± 4Roby ZHU
x .

(CHECKED) x ±010 x ± 2 FF
料号(Part NO ) Lanti LI xx ±005 xx ±r·核准 (APPROVEDBTH162003BTR )

hese drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Ca., Ltd, Ltd.The property should not be
copied.Without Don8guan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd.Prior writte n consent to copy or use i n any way.
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