
引线型铝电解电容器
Radial Type Aluminum Electrolytic Capacitors
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DXW050M107G122S1AA(203EC1242)

50V/100μF 7000Hours@105℃ 插件,D8xL12mm PET咖啡银字
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DXW050M107G122S1AA 100 ±20 50 63 -40℃~+105℃ 8X12 50 0.12 555 0.35 7000
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