
         高分子固态电解电容器
Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors

218EC0002

25V/220μF 3000Hours@105℃ 引线型,6.3x9mm KEP Series
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218EC0002 25 220 ±20% -55℃~+105℃ 6.3x9 18                1100 0.1 2200 3000
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