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REV ECN NO. DESRIPTION DESIGN APPROVAL DATE

A1 NEW 新版发行 2025.03.11

XFCN兴飞连接器XF-P000172

PH2.0mm端子线UL1007#26 L=40mm
反向 2P 红黑

物料明细表  Material list

序号
 NO.

 部件
PARTS

线材 端子（部件） 胶壳

Cable, Terminal (Part) Housing
  数量
Quantity

1
2
3

 线材
胶壳
端子

 UL1007 26# 红/黑 OD:01.3MM
 P2010-2P XFCN兴飞
 T2010PS-2 XFCN兴飞

4PCS
2PCS
4PCS

技术要求 ：

1.1.端子铆接牢固，无松动，脱落等现象；

1.2.线材印字清晰，无破损划伤；

2.外观要求按品质管理部检验标准执行

3.包装要求按包装作业指引或客户指定包装要求

1
21 21

1 红
2 黑

1 红
2 黑

40±5


