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产品名称:
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Dimension(mm)

6 5.08 12.32
8 7.62
10 10.16
12 12.70
14 15.24
16 17.78
20 22.86
24 27.94
26 30.48
30 35.56
34 40.64
40 48.26
50 60.96
60 73.66
64 78.74
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材料Material

原料Insulator:PBT,(UL 94V-0)

相关材料Related Material：Brass

表面涂层Surface Coating:Ni

颜色Color:Black
规格Specification

额定电流Current rating:1.5AMP

耐压Dielectric Withstanding Voltage:1000v Ac Min 

绝缘电阻Insulation Resistance:1000MΩ min

接触电阻Contact resistance:30MΩ Max

工作温度Operating Temperature:-40℃~+105℃

Max.Processing Temp瞬时温度：
                     PBT 230°±5 10S

  http//www.zhouri.net
  http//www.ksmchina.com 
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