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技术要求：

1、未注圆角：R0.2MM

2、未注公差按下表中公差参考

3、表面处理：铝原色，无变形，油污等不良

现象

尺寸规格;

1、尺寸：143*74*24（±1mm)

2、总厚度：24mm(±1mm)

HS14378-F24
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