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BMQ31-N1A1-2012-A

刘 静

刘 静

刘 静

CW ROTATION

A-C

OFF

ON

B-C

OFF

ON

12 pulse 12 click

技术规格：

  1 材料

      主体 PA46

      转子 PA46

      端子 铜合金电镀银

      弹片 铜合金

      卡钩 不锈钢

      外壳 铜合金电镀锡

  2 使用条件

      温度 -40°C   +80°C

      电流 DC 5V 500mA

      寿命 100000 转
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