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        材料

              主体：耐高温工程塑料

              端子：黄铜

              固定片：合金

        电镀工艺

              端子：全雾锡

              固定片：全雾锡

   技术参数

         额定电压：125V AC DC

         额定电流：1A AC,DC

         耐压值：500V AC 1分钟

         绝缘电阻：100MΩ  Min

         接触电阻：50mΩ   Max

         工作温度：-25℃~+85℃
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