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2:电气性能：

   2-1.额度电流：3.0A

   2-2.额定电压：250V

   2-3.耐 电 压：1000V

   2-4.接触电阻：≤20mΩ

   2-5.绝缘电阻：≥1000mΩ

3：工作温度：-25℃～+85℃

技术要求

 1：外观要求

    1-1.插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。

    1-2.基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

单位：mm

产品名称 XHB-4P-立贴-带扣设 计
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