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设 计 / D e s i g n e d

比 例

日 期

簽 字
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更 改 文 件 號
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备   注材   料名 称序 号

1 . 额 定 电 流 : 5 0 m A  1 2 V D C

2 . 接 触 电 阻 : 1 0 0 毫 欧

3 . 行    程 : 0 . 2 ± 0 . 1 mm

4 . 绝 缘 电 阻 : 1 0 0 兆 欧

5 . 耐 电 压 : 2 5 0 v  5 0 H z  1 M i n

技术参数

清 洗

P C B 参考图电器原理图
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盖 板

3.2*4.2*3.0DH260g（QBPJ）
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