
RDC501055A 旋转型 RDC50系列 传感器

汽车用

基本信息

ZOOM

操作部方向 Vertical

安装方法 Manual, DIP（无Case hole）

总电阻值 10kΩ

电气有效可变范围 333.3°

线性保证范围 320°

线性 ±2%

通孔形状 φ3.5

动作寿命 1,000,000 cycles

额定电压 5V DC

尺寸 11.0×12.0×3.5 mm

规格

使用温度范围 -40℃ to +120℃

机械性能 旋转扭矩 2mN·m max.

电性能 总电阻值许容误差 ±30%

额定电压 5V DC

耐环境性能 耐寒性能 -40℃ 168h

耐热性能 120℃ 168h

耐湿性能 60℃, 90 to 95%RH 96h

最小订货单位(pcs.) 日本 1,500

出口 3,000

外形图

在新的窗口打开可扩大的图像

印刷电路板安装孔尺寸图

产品编号

标准品
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电路图
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线性
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包装规格

托盘

包装数(pcs.)

1箱/日本 1,500

1箱/出口包装 3,000

出口包装箱尺寸(mm)

526×370×191
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焊接条件

浸焊方式的参考举例

预热

焊接面表面温度 100 to 150℃

加热时间 1 min. max.

浸焊

焊接温度 260±5℃

焊接时间 10±1s

焊接次数

1 time

手工焊接方式的参考举例

烙铁头温度

350±5℃

焊接时间

3(+1, 0)s

表示本系列共通的注释

1. 本网站上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。

2. 请以最小订购单位的N(整数）倍来订货。

使用时的注意事项

关于化学用品的使用

传感器使用了合成树脂，因此请避免在氨、胺类、碱性水溶液、芳烃、酮类、酯类、卤代烃类等化学药品影响特别大的气体氛围下使用。

关于噪音对策

当从传感器读取数据时，由于受外部噪音混入的影响，偶尔会有输出混乱的情况。为了把这种现象抑制到最小限度，软件上需要以下考虑。
例)

数据读入时，一定多次进行，取得平均值。

对认为是读取错误的数据，判断为无效。

当产生疑义时，再次读取，或者组合上述内容，等等。

关于焊接

焊接时，如图所示，要避免使用让焊剂在印刷基板上面流淌的配线和焊接。
这会导致端子部的接触不良。当无法避免时，请事先咨询我们。

关于接触阻抗

2026/7/21 22:15 RDC501055A 产品信息 | RDC50系列 | 电阻式位置传感器 | 传感器 | 产品搜索 | 产品・技术 | 阿尔卑斯阿尔派

https://tech.alpsalpine.com/c/products/detail/RDC501055A/ 3/4



由于电阻型位置传感器的结构，在传感器内部会产生接触电阻（以下的R1）。
为减轻接触电阻（R1）的影响，使用前请将连接到输出端子的电路的内部阻抗设置为1MΩ 或更高的值。

关于结露

不要在电阻表面等结露，水滴附着的条件下使用传感器。可能会造成绝缘劣化或短路。

保管方法

1. 产品以交货时的状态在常温，常湿，不受直射阳光照射，不产生腐蚀性气体的场所保管，自交货起6个月以内为限度，请尽可能快地使用。

2. 开封后用聚乙烯袋与外气隔断，请在与上述相同环境下保管，并尽快使用。

3. 请不要过分地堆积。

测量方法・试验方法

电阻式位置传感器

总电阻值

如无特别规定，总电阻值应测量电阻器端子1和3之间的电阻值。

额定电压

与额定功率对应的电压作为额定电压通过下式计算。但是，当所计算出的额定电压超过最高使用电压时，最高使用电压作为额定电压。
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