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A4 DRAWN NO.
 图纸编号

HTDW20251110-007

 PART NO.
 物料编号

DESCRIPTION
 产品描述

PRODUCT NAME
 产品名称

A0    /    2025/11/10    NEW RELEASE    APLIN

规格 Specification：
1.额定值 Rating:1.5A  50VDC
2.接触电阻 Contact resistance:≤100 mΩ
3.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
4.使用寿命 Operation life:＞5000 cycles(Unloading)
5.操作力 Operation force:350±100gf
6.所有材料符合Rohs要求 All meterials are Rohs compliant

SCHEMATIC

SLIDE SWITCH

1P3T   1.5A  50VDC

SR13-F01VF02B-CAP

DONGGUAN HAOSWITCH ELECTRONICS CO.,LTD.
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