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佛山市皓通电子有限公司
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规格 Specification：
1.额定值 Rating:0.5A  50VDC
2.接触电阻 Contact resistance:≤100 mΩ
3.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
4.寿命测试 life Test:＞10000 cycles(unloaded)
5.操作力 Operation force:300±150gf
6.所有材料符合Rohs要求 All meterials are Rohs compliant
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2P4T 0.5A 50VDC
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