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THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO

HUANGJIE AND SHOULDN'T BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
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射频天线组件
GNSS内置陶瓷天线,18.0*18.0*4.0mm

2026.07.20A 首次发行
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技术要求：

1 电气特性：使用矢量网络分析仪100%测试。

   特性阻抗: 50Ω；工作频段:1575.42MHz；极化:右旋圆极化。

2 尺寸检验：[*],重点检验项目。

3 外观检验：目视全检。不得有刮伤、破损和脏污；五金件不得有氧化，具体见SIP要求。

4 环保要求：制品及生产制程中所有使用到的物料皆须满足欧盟RoHS+REACH指令要求。
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