
 主要技术规格:

 1.额 定 值: 50mA DC12V

 2.接触电阻: ≤100mΩ

 3.操 作 力: 160±30gf
 4.行    程: 0.20±0.1mm

 5.绝缘电阻: ≥100MΩ

 6.抗电强度: 250V 50HZ 1Min.

 7.寿    命: 80,000 Cycles
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东莞市高钺达电子科技有限公司刘工

张工

3X3四脚小龟

TAT-33XX-TG


