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技术要求

 1:标注*为重点尺寸;未注公差请以一般公差为准

 2:材质:FR-4；黄色为：OSP ;绿色为：线路

   表面:黑油;

 3.采用环保制程.成品

 4:符合ROHS要求

BABY-4M

物料名称

1

2

序号

部件材质工艺说明:

产品描述 数量

FCB板

同轴线 IPEX-1代 RF1.13黑色线

3

PCB(FR-4) T=0.6MM

CEN

80±3mm

端子口如图方向焊接

ZK-BABY-4M-915MHz-V1.0
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