
4.耐压测试:AC1500V/5.0mA for 1 minute

3.绝缘电阻:500MΩMin

1.额度电压、电流:125V/1.5A max

2.接触电阻:40mΩ Max 

5.盐雾测试:8H

6.焊接温度：260±5℃ 3±0.5s

主要参数：

LAIL-RJ45-LED0-BN-03G-WC
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 RJ45网络插座（无灯无弹）弯插塑壳
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