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PCB.LAYOUT

NOTES:

1.Rating: 6A 125/250VAC（UL;CUL;ENEC17;NEMKO;CQC）
          6A 42VDC（UL;CUL;ENEC17;NEMKO;CQC）
2.Contact resistance: <50mΩ
3.Insulation resistance: >100MΩ

  (500VDC between open contacts)
4.Dielectric strength: >1500V 1 minute

LEGION  VS14
C US

6A 125/250VAC
6A 42VDC

VS14-C22DBD06-A06   6.0    黑色

VS14-C22DBD06-A08   8.0    黑色

VS14-C22DBD06-A10   10.0   黑色

VS14-C22DWD06-A10   10.0   白色

     品   名       柄高X.X  颜 色

VS14-C22DBD06-A03   3.0    黑色

VS14-C22DWD06-A06   6.0    白色

SCHEMATIC (NON-SHORTING)

VS14-C22DBD06-A12   12.0   黑色

N17 CQC
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