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公司品牌

  内部编码

 产品类型

M:公座系列

F:母座系列

PIN 数
06:6P
16:16P
24:24P

以此类推

产品结构

A:立式

B:卧式

C:侧立式

上板类型

S:全贴

D:插件

C:沉板

J:夹板

V:插贴

H:焊线

产品系列

CG:常规系列

FS:防水系列

DT:外壳带弹片系列

WZ:无定位柱系列

产品流水号

产品长度
650:6.5H
680:6.8H
740:7.4H
8.8:8.8H

以此类推

Huangshaohuang
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LCP(G.F30%) BLACK. 塑胶

MATERIALS PART NAMEP/N

C2680R-H.T=0.20mm 端子

护套 PA9T(G.F30%).BLACK. 
Ni:30u"Min;
Au:CONTACT AREA:1u",
Solder AREA:G/F

内壳

外壳
SUS304R-1/2H.T=0.30mm
SUS304R-1/2H.T=0.20mm

Ni:50u"Min;
Ni:50u"Min;

FINISH

NOTES:
1. CURRENT RATING:
   3.0A MAX.
2. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE:
   100VAC.
3. TEMPERATURE RANGE:
   -30 °C ~ 85 °C.
4. CONTACT RESISTANCE:
   40 MILLIONHM MAX.
5. INSULATION RESISTANCE:
   100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE :
   5N~20N.
7. UNMATING FORCE:
   8N~20N.
8. DURABILITY:
   10,000 CYCLES.
9. WATERPROOF RATING: IPX7.
10. ALL PRODUCTS COMPLY WITH RoHS
   ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS.

此面点防水胶

IPX7

A1
80

20
31

11
00

X

环氧树脂

A1
80

20
31

11
00

X

PK13001

P/N

B1
80

20
31

11
00

X

M
D
半

成

品

S1846A50X

S1846A003

H1802030150X

T1811800X

SY1103400X

TABLE:

B1

A9
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PIN SIGNAL NAME

VBUS

GND

CC1
B9
B5

B12

CC2
VBUS
GND

PIN SIGNAL NAME
B1防水圈挤压量:由1.5mm挤压到

0.8mm ~ 1.00mm,防水效果好.
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2.
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建议防水圈尺寸 
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10.10

修改外壳和塑胶护套形状，改善外壳扣不紧 LEN.SONG2025.10.29A1
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SCALE 1:5

空塑胶部分

22个空格

产品拉出方向

产品填装部

分

Ø
33
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24.4REF 空塑胶部分

22个空格

600

护带

美纹胶纸

5CM
5CM

卷盘标签

10 盘

32
5±

5
350±5 350±5

说明：

1,将检查合格的产品，放入承载带中，一盘包装600PCS;

2,将11盘承载带放入纸箱中;

3,将纸箱封装好，贴上标签.

每箱数量 净重(Kg) 毛重 (Kg) 

6000PCS xxx xxx

纸箱 每盘 真空袋抽真空包装

干燥剂*2包.

封箱

真空袋标签

外箱标签

载带料号：QPK.01.1.0011
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