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RJ45-带灯带屏蔽（弯插）
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塑座2

电镀

铁针LED灯 镀锡

镀镍≥80u"

PA66

其他要求

1.产品应无错装。漏装零件等现象；

2.零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现

象，表面镀层应光亮美观

3.未注尺寸公差为 0.15mm

4.耐压测试:AC1000V

3.绝缘电阻:1000MΩMin

1.额度电压、电流:125V/1.5A max

2.接触电阻:30mΩ Max 

5.盐雾测试:8±0.5H

6.焊接温度：260±5℃ 3±0.5s

主要参数：
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