
HSPPAD147A MEMS气压传感器 HSPPAD（防水型）系列 传感器

防水型

基本信息

ZOOM

外形尺寸 3.1×3.1×2.6mm

功能 检测大气压力, 检测水深（防水型）

压力类型 Absolute pressure

特长 防水压力传感器, 输出范围 30 to 750kPa

接口 I²C

输出 气压 17bit、温度 16bit

规格

使用温度范围 -40℃ to +85℃

输出电压/101.3kPa 30 to 750kPa

电源电压 1.7 to 3.6V

压力精度 ±1.0kPa to ±4.0kPa

噪声 0.006kPa (High resolution setting)

消耗电流 1.8μA (1Hz Sampling, Low power
setting)

输出类型 I²C

检测压力类型 Absolute pressure

最小订货单位(pcs.) 日本 500

出口 500

外形图

在新的窗口打开可扩大的图像

包装规格

载带

梱包数(pcs.)

1卷 500

1箱/日本 500

1箱/出口包装 5,000

产品编号

标准品

https://tech.alpsalpine.com/cms.media/product_detail_fig_hsppad_d_2_jp_en_zh_hans_8468783ad1.gif


载带宽度(mm)

12

出口包装箱尺寸(mm)

210×210×230

表示本系列共通的注释

1. 本网站上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。

2. 请以最小订购单位的N(整数）倍来订货。


