
HGDVST022A 传感器切换输出型 HGDVST系列 传感器

汽车用

基本信息

ZOOM

封包规格和尺寸 SOT23型

型 切换（表面贴装）

外形尺寸 2.9×2.8×1.1mm

功能 单极1路输出

工作磁场 Hon typ. 2.0mT
Hoff typ. 1.4mT

驱动电压 3 to 30V

消耗电流 2.5ｍA Max. (at VDD=12V)

规格

使用温度范围 -40℃ to +140℃ (at VDD=9V)

最小订货单位(pcs.) 日本 3,000

出口 3,000

外形图

在新的窗口打开可扩大的图像

焊接处尺寸图

产品编号

标准品

https://tech.alpsalpine.com/cms.media/product_detail_fig_hgdvst_d_1_ja_306c264055.gif


在新的窗口打开可扩大的图像

包装规格

载带

梱包数(pcs.)

1卷 3,000

1箱/日本 3,000

1箱/出口包装 3,000

载带宽度(mm)

8

出口包装箱尺寸(mm)

210×210×230

会员限定内容

HGDVST系列

文件形式：PDF

文件形式：ZIP

MEMBERS ONLY

Magnetic Simulator Manual

Magnetic Simulator Tool
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HGDVST022A

表示本系列共通的注释

1. 本网站上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。

2. 请以最小订购单位的N(整数）倍来订货。

文件形式：ZIP

MEMBERS ONLY

开发板操作(HGDVST022A)用的参考代码


